	Pos. 
Stck.
	Telecontrol-Gerät TC Plus EIB GSM AP 140/22 



	zum Verbinden des KNX EIB mit dem GSM Telefonnetz;
6 Meldeeingänge für potentialfreie Kontakte;
6 Schaltausgänge DC 12 V, 100 mA zur Ansteuerung 

von Relais;
zusätzlicher Schaltausgang DC 12 V, 100 mA zur

Ansteuerung eines lokalen akustischen Alarmsignal-
gebers, wenn eine gesendete Alarmmeldung nicht

bestätigt wurde;
zusätzlich 10 EIB-Schaltfunktionen und 10

EIB-Alarmfunktionen;
4-zeiliges LC-Display zur Anzeige der Gerätezustände;
Überwachung der Telefonleitung;
einstellbare 4-stellige Codenummer zum Schutz vor

unbefugtem Schalten;
selbst aufsprechbare Sprachansage und sprach-

unterstützte Bedienerführung;
Programmierung der 6 x 4 zu rufenden Teilnehmer

im Alarmfall;
4 Wählversuche je Zielrufnummer;
mit Antennenadapter;
Spannungsversorgung der Elektronik über ein

Steckernetzgerät zum Anschluss an AC 230 V,

alternative Stromversorgung über eine externe

Spannungsquelle für DC 12 V

Hinweis: Das Hör-/Sprechset zum Aufsprechen der Ansagetexte ist separat zu bestellen.

Bauform:
Aufputz-Montage
Abmessungen:     251 x 204 x 49 mm (H x B x T)


	


	Fabrikat:     Rutenbeck
Bestell-Nr.:  5WG1 140-7AU22
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