Farb-Touch Panel UP 588/12
als multifunktionales Anzeige-/Bediengerät für den KNX, mit 320 x 240 Pixel, 5,7“ TFT-Farbdisplay, mit Touchscreen,

mit über die Bedienoberfläche dimmbarer LED-Hintergrundbeleuchtung,

zur Darstellung und Bedienung von mindestens 210 Kommunikationsobjekten auf mindestens 20 Anzeigeseiten,
mit einer zusätzlichen Seite zur Anzeige und Quittierung von mindestens 16 Alarmen,

mit Zeitprogramm als Wochenprogramm für mindestens 110 Kommunikationsobjekte und mindestens 10 Schaltaufträgen pro Wochentag,
mit Anwesenheitssimulation für mindestens 50 Kommunikationsobjekte,
mit 1-bit oder 8-bit Szenensteuerung für mindestens 64 Szenen,

mit mindestens 32 UND-/ODER-Verknüpfungen von jeweils mindestens 4 Kommunikationsobjekten,
mit mindestens 16 Vergleichsbedingungen zum Auslösen von jeweils einem Schaltauftrag,

mit individuellem Paßwortschutz für jede Anzeigeseite,

mit gepufferter Echtzeituhr und Anzeige von Datum und Uhrzeit,

mit einer Auswahl von mindestens 4 verschiedenen Designvorlagen als Bedien- und 

Anzeigeoberfläche,

mit Darstellung eines ladbaren Bildes als Startbildschirmseite oder mit Darstellung einer Diashow mit mindestens 100 ladbaren Bildern anstelle der Startbildschirmseite,
mit USB-Schnittstelle zum Laden der Bilder und Symbole,
mit USB-Kabel, 1 m lang und einer Transferrate von 480 MBit/sec.
mit Taste zum Rücksetzen des Gerätes,
mit integriertem Busankoppler und Busklemme zum Anschluss an das KNX-Netzwerk,
mit Anschluß der externen Versorgungsspannung 230 V über Schraubklemmen für 2,5 mm², Nennspannung 230 V AC, 50 Hz,
als Unterputzgerät zur Montage in einer Einbau-/Hohlwanddose mit den Abmessungen: 161,5 x 135 x 64 mm (BxHxT),

Hersteller: Siemens 

Best.-Nr.: 5WG1 588-2AB12
Hinweis:

Die Designrahmen und die Hohlwanddose sind getrennt zu bestellen.
Designrahmen Aluminium eloxiert  
(5WG1 588 8AB02)

Designrahmen Edelstahl 
(5WG1 588 8AB03)

Designrahmen Glas schwarz 
(5WG1 588 8AB04)

Designrahmen Glas weiss
(5WG1 588 8AB05)

Einbau-/Hohlwanddose
(5WG1 588 8EB01)
