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KRF960-x
KRF961-x

 
 

   

 

KRF96x-E 

 

KRF96x-F 

 

KRF96x-J 

 

KRF96x-L 

 a)
 

Lasttyp / Load type KRF 960-x 

 230 V AC Glühlampen / Incandescent lamps 2300 W 

 230 V AC Halogenlampen / Halogen lamps 2300 W 

 

12 V DC 
24 V DC 

Kleinspannungs-Halogenleuchten über 
ferromagnetischen Trafo / Halogen ELV 
(12 or 24V) via ferromagnetic transformer

1600 VA 

 

12 V DC 
24 V DC 

Kleinspannungs-Halogenleuchten über 
elektronischen Trafo / Halogen ELV  
(12 or 24V) via electronic transformer 

1200 VA 

 Leuchtstofflampen 
Fluorescent lamps 

28 x 36 W 
max. 120 µF 

 b) 
Lasttyp / Load type KRF 961-x 

 230 V AC Glühlampen / Incandescent lamps 20…300 W 

 230 V AC Halogenlampen / Halogen lamps 20…300 W 

 

12 V DC
24 V DC 

Kleinspannungs-Halogenleuchten über 
ferromagnetischen Trafo / Halogen ELV 
(12 or 24V) via ferromagnetic transformer

20…200 VA

 

12 V DC
24 V DC 

Kleinspannungs-Halogenleuchten über 
elektronischen Trafo / Halogen ELV  
(12 or 24V) via electronic transformer 

20…200 VA
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